Datablad

Horselkapor Peltor™ H505B

Bestallningsdata

Ordernummer 097937
GTIN 4046719509218
Artikelklass 04M
Beskrivning

Utforande:

Specialutvecklat kapselhérselskydd med nackbygel for svetsarbeten. Mycket latt att bara under
svetsmasken tack vare det platta utféorande. SNR =24 dB (H=29 dB, M=20dB, L =13 dB).

oBS!:

Speedglas svetsmasker under nr 097905, nr 097910, nr 097912

SNR-varde (dampvarde): 24 dB(A)

Teknisk beskrivning

SNR-varde (dampvarde) 24 dB(A)
Serie Peltor™
Produktslag Horselkapor
Tillbehor

Forvaringsbox 096920
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Datablad

Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ 100 V Farg GRAPHIC 097910 GRAPHIC
Automatiksvetsmask 3M™Speedglas™ 10 V Farg BLACK 097905 BLACK
Svettabsorberare Peltor™ clean 097304
Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ 9100X Farg BLACK 097912 BLACK
Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ 100 V Farg BLACK 097910 BLACK
Bullerindikator NI100 097305
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