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Temperaturskanner HL Scan, Typ: 014919

Beställningsdata

Ordernummer 078326 014919

GTIN 4007841014919

Artikelklass 07E

Beskrivning

Utförande:
Temperaturskanner för mätning av temperaturen på arbetsstyckets ovansida med hjälp av
infraröd mätteknik. Avståndsmätning med perfekt precision genom laser. Akustisk och optisk
varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Inställning i steg om 10 °C.
HL Scan med LCD-display och 9-voltsbatteri.
Beskrivning:
Temperaturscannern HL Scan kontrollerar arbetsstyckets temperatur med hjälp av LED-stråle.
Om tillåten temperatur över- eller underskrids varnar en akustisk och optisk signal.
Passar till :
För HL 1920 E, HL 2020 E samt de professionella apparaterna HG 2120 E och HG 2320 E.
vikt: 165 g
Temperaturområde: 0 - 300 °C
passar för: HG 2320, HG 2120

Teknisk beskrivning

vikt 165 g

Temperaturområde 0 - 300 °C

passar för HG 2320, HG 2120

Batterityp 9 V-Block

Antal ingående batterier 1

Energiförsörjning Batteridriven

Produktslag Temperaturskanner
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