Datablad /% Hoffmann Group

Rorbandslipmaskin, Typ: SET

Bestdllningsdata

Ordernummer 077761 SET
GTIN 4030293187191
Artikelklass 03S
Beskrivning

Utforande:

Kraftfull rorbandslipmaskin med varvtalsforval, - konstantvarvtal med varvmatare, mjukstart,
aterstartsparr, Overlastskydd och temperaturovervakning. Verktygsfritt byte av systemforsats
for satinering och rérbandsslipning. Helgjuten elektronikmodul férhindrar skador till foljd av
damm. Hogkvalitativ, fjadringslagrad sliparm med 2 remskivor for optimal omslutning av ror
med upp till max. 270°.

leveransinnehall:

1 rérbandslip BRE14-3 125SET, 1 sliptillsats rérband BR125, vardera 1 Superfinishing-band S600,
S1500, vardera 1 slipband Meshflex A240, A400, vardera 5 slipband Coruflex P80, P120, P220, 1
transportvaska L-BOXX® 238.

OBS!:

Slipdukband se fran nr 558408.

forpackning: Systemvaska, (L-Boxx)

tillverkarens beteckning: BRE14-3 125SET

effektforbrukning: 1400 W

bandbredd: 40 mm

bandlangd: 760 mm

bearbetbar ror-&: 125 mm

vikt: 3,6 kg

Teknisk beskrivning

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 06.03.2023 22:40 1/4



Datablad /% Hoffmann Group

tillverkarens beteckning
maximal bandhastighet
vikt

bandbredd
effektforbrukning
bearbetbar rér-@
maximala vibrationer enligt EN
bandlangd

Typ

Energiforsorjning
forpackning

Produktslag

BRE14-3 125SET
10 mm/s
3,6 kg
40 mm
1400 W
125 mm
om/s’

760 mm
SET
Natdriven
Systemvaska, (L-Boxx)

Roérbandslipmaskin

Tillbehor

Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 120

558398 60
558410 60
558410120
558401 80
558409 40
558402 40
558407 60
558404 60
558411 60
558409 60
558430 40
558399 120
558397 40
558408 120
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Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 24
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 24
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 36
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80

558404 80
558430 80
558404 120
558412 40
558430 60
558398 40
558407 40
558430120
558397120
558410 24
558401 60
558407 120
558399 60
558414120
558430 24
558411120
558414 40
558399 80
558414 80
558409 36
558401 120
558414 60
558398 80
55841040
558409 120
558402 120
558404 40
558408 60
558407 80
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Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 80 558409 80
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 80 558408 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80 558412 80
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 36 558430 36
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40 558399 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60 558412 60
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60 558397 60
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 36 558410 36
Slipband keramikkorn XK870F Kornstorlek 80 558411 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80 558402 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120 558412120
Slipband keramikkorn XK870X Kornstorlek 80 558410 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 40 558401 40
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 80 558397 80
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 120 558398 120
Slipband keramikkorn XK870T Kornstorlek 60 558402 60
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