Datablad /% Hoffmann Group

Digitalt skjutmatt MarCal med matspets i-wi, matomrade: 500mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 415321 500
GTIN 4059192062101
Artikelklass 43A
Beskrivning

Utforande:

Direkt avlasning via stor och tydlig digitaldisplay. Finlappade matytor. REFERENCE
matsystem sparar och behaller det instdllda nollaget, dven efter att ha startats om. Lock-
funktionen forhindrar matfel genom oavsiktligt tryck pa mandverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten fran alla riktningar och skydd mot intrangande damm (dammtat),
samt komplett ber6ringsskydd.

leveransinnehall:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehor:

Datakabel nr 498940.

i-wi radiomottagare nr 498912

Teknisk beskrivning

felgrans 0,04 mm
skankellangd 150 mm
avlasning 0,0005 tum
omkopplingsbar avlasning mm / tum
Antal ingdende batterier 1
avlasning 0,01 mm
Kalibrering A1
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Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
matomrade 0-500 mm
Ansats for inre matt — & 20 mm
IP-skyddsklass IP 65
Energiforsorjning Batteridriven
Tradlds anvandning Tillverkarens programvara
Norm Verkstadsnorm
datautgang MAHR i-wi-radiosystem
Matvardesminne MAHR Reference-Lock-system
Matteknik digital
Material Rostfritt stal, INOX
Alla delar Hardad
forpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmatt
Tjanster

rl(r(;;\rlri‘breringSkjutmétt / djupmatt maximaltmatomrade 500 021000 500
rl?glt(IgrST;lr(éacljiSrse(;LniSmkjutmétt / djupmatt maximalt 021010 500
Tillbehor

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2 498940 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2 498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2 498940 D2
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