
Datablad

TextFlow 12

Tryckluftsvinkelslip pistolform, för skivdiameter på 50 mm, för skivdiameter
upp till 75 mm, med BSP-anslutningsgänga, 1/4-tums tryckluftsanslutning

Beställningsdata

Ordernummer 079311 G2302

GTIN 7322590019815

Artikelklass 03R

Beskrivning

Utförande:
Minivinkelslipmaskin i pistolutförande med två Roloc®-ministödtallrikar ⌀ 50/75 mm.
Varvtalet kan finjusteras med startreglaget. Hög användarkomfort tack vare gummerat handtag.
Reservdel:
Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel
kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.
OBS!:
Minislipsystemet 3M Roloc® ⌀ 55/75 mm finns från nr 554005.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning G2302

vikt 0,6 kg

maximal skiv-⌀ 75 mm

rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
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minimal skiv-⌀ 50 mm

axeleffekt 175 W

bullernivå 81 dB(A)

maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2

maximal luftförbrukning 534 l/min

maximalt varvtal: 17000 min-1

Tryckluftsanslutning 1/4 tum

anslutningsgänga BSP

Energiförsörjning Tryckluftsdriven

Produktslag Vinkelslipmaskiner

Lämpliga produkter
https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/079311-G2302
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