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Tryckluftsdriven minivinkelslip, Typ: 46002

Bestdllningsdata

Ordernummer 079325 46002
GTIN 616026460027
Artikelklass 03R
Beskrivning

Utforande:

Liten vinkelslipmaskin med kraftfull tryckluftsmotor, maximivarvtal 20000 v/min. Spannhyls-@
6 mm. Kan anvandas som vinkelfrds eller med stodtallrik nr 554090. Kompakt, lag bygghojd for
direkt slipkontakt. Med vinkelvaxel.

leveransinnehall:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Minislipsystemet 3M Roloc® & 55/75 mm finns fran nr 554005.

Teknisk beskrivning

maximal luftférbrukning 714 1/min
maximala vibrationer enligt EN 1,3 m/s’
tillverkarens beteckning 46002
maximalt varvtal: 20000 min’’
maximal skiv-& 75 mm
vikt 0,5kg
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bullerniva

axeleffekt

rekommenderad slangdimension (invandig @)
minimal skiv-@&

Tryckluftsanslutning

anslutningsgdnga

Produktslag

81 dB(A)
300 W
6 mm
50 mm
1/4 tum

NPT

Vinkelslipmaskiner

Tillbehor

Slipskiva787C Kornstorlek 60
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 60
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 36
Slipskiva(CER) Kornstorlek 80
Slipskiva787C Kornstorlek 80
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 80

Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 80
Slipskiva(CER) Kornstorlek 36
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 120
Slipskiva(CER) Kornstorlek 120
Slipskiva237AA Kornstorlek 400
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 60
Slipskiva(CER) Kornstorlek 60
Slipskiva984F Kornstorlek 36
Slipskiva237AA Kornstorlek 600
Slipskiva237AA Kornstorlek 280
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 120
Slipskiva237AA Kornstorlek 400
Slipskiva984F Kornstorlek 80

554014 60
554023 60
554019 36
554012 80
554016 80
554019 80
554024 80
554012 36
554019120
554013120
554009 400
554018 60
554013 60
554006 36
554009 600
554008 280
554018 120
554008 400
554005 80
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Slipskiva(ZA) Kornstorlek 60
Slipskiva(CER) Kornstorlek 80
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 50
Slipskiva(CER) Kornstorlek 120
Slipskiva984F Kornstorlek 60

Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 120
Slipskiva787C Kornstorlek 80
Slipskiva237AA Kornstorlek 600
Slipskiva787C Kornstorlek 120
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 50
Slipskiva787C Kornstorlek 36
Slipskiva787C Kornstorlek 60
Slipskiva787C Kornstorlek 36

Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 36
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 60
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 80
Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 60
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 36

Slipskiva(ZA) Kornstorlek 80
Slipskiva984F Kornstorlek 60
Slipskiva787C Kornstorlek 120
Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 220
Slipskiva984F Kornstorlek 36
Slipskiva984F Kornstorlek 80

Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 120
Slipskiva237AA Kornstorlek 120
Slipskiva(CER) Kornstorlek 36
Slipskiva237AA Kornstorlek 120
Slipskiva(CER) Kornstorlek 60

554019 60
554013 80
554019 50
554012120
554005 60
554024 120
554014 80
554008 600
554014120
554018 50
554016 36
554016 60
554014 36
554023 36
554024 60
554023 80
554033 60
554018 36
554018 80
554006 60
554016 120
554033 220
554005 36
554006 80
554023 120
554008 120
554013 36
554009 120
554012 60
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Slipskiva237AA Kornstorlek 180

Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 120

Slipskiva237AA Kornstorlek 280
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 36
Slipskiva237AA Kornstorlek 180

554009 180
554033 120
554009 280
554024 36

554008 180
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