Datablad /b Hoffmann Group

HOLEX
Handgdngtappsats, obelagd, M: M4

Bestdllningsdata

Ordernummer 130200 M4
GTIN 4045197066114
Artikelklass 12G

Beskrivning

Utforande:

Sats i 3 delar, bestaende av for-, mellan- och gradtapp.
Gangtyp: M
Skarmaterial: HSS

Norm: DIN 352
Toleransklass: ISO 2 6H
Gangstigning: 0,7 mm
totallangd L: 45 mm
Skaftdiameter D,: 4,5 mm
Skaftfyrkant O: 3,4 mm
Karnhals-&: 3,3 mm

Teknisk beskrivning

Karnhals-& 3,3 mm
Gangstigning 0,7 mm
Gang-@ 4 mm

Norm DIN 352
Skaftdiameter D, 4,5 mm
totallangd L 45 mm
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Skaftfyrkant O

Toleransklass
Skarmaterial
Gangdjup

Gangtyp

ganga

Beldggning
Flankvinkel

Gangnorm
Skarfasform
Skarfasform
Skarfasform

Skaft

Invandig

Anvandning vid hdltyp
Anvéandning vid haltyp

3,4 mm
ISO 2 6H
HSS
8 mm
M
M4
obelagd
60 grad
DIN 13
A
D
C
Cylindriskt skaft med h9
nej
upp till 3xD vid bottenhal
upp till 3xD vid genomgaende hal

Skarriktning Hoger
Typ av gangverktyg Handgangtapp
Fargring Utan
Produktslag Gangtapp
Anvandardata

Lamplighet V. 1ISO-kod

Aluminium, plast
Alu (kortspanig)
Alu > 10% Si

mindre lamplig
mindre lamplig

mindre lamplig

Stal < 500 N/mm? lamplig
Stal < 750 N/mm? lamplig
Stal < 900 N/mm? lamplig
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GG(Q)
Uni
Olja

torrt

mindre l[amplig
lamplig
lamplig

mindre l[amplig
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