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Multifunktions-/laserhållare, Typ: 1

Beställningsdata

Ordernummer 861785 1

GTIN 4008158041469

Artikelklass 83K

Beskrivning

Utförande:
L-svarvhållare med två rotationsaxlar: 360° bredvid fästklämman, 180° på gängfästet. Hållare
med 1/4 tum gängfäste.
Användningsdata:
För fixering av hjälpmedel, t.ex. laser, kamera, byggstrålkastare. Kan användas utan verktyg
på både runda (upp till 45 mm) och prismatiska (upp till 55 mm) bärande delar, t.ex. tak- och
montagestöd (nr 861780), profiler, stegar etc.
OBS!:
Passande laser under nr 468488; 468490; 468481; 468465 samt passande avståndsmätare under
nr 465550 storlek X3; storlek X4 och nr 465560 storlek GLM50-27C; storlek GLM80 och storlek
GLM120C.
Längd: 200 mm
Bredd: 140 mm
höjd: 60 mm
vikt: 0,25 kg

Teknisk beskrivning

maximal spännvidd med hörn upp till 55 mm

maximal spännvidd Upp till 45 mm

Bredd 140 mm

fäste 1/4 tum

vikt 0,25 kg
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Längd 200 mm

höjd 60 mm

Material Plast

Produktslag Hållare, fäste
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