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Batteridriven kompressor, Typ: M18FAC

Bestdllningsdata

Ordernummer 079844 M18FAC
GTIN 4058546325626
Artikelklass 0o3L
Beskrivning

Utforande:

M18 FUEL™ batteridriven kompressor. Med ett lufttryck pa 2,8 bar och en effektiv luftmangd
pa 48 |/min kan vanliga spik- och haftpistoler drivas. En ljudtrycksniva pa endast 68 db(A) for
behagliga arbetsforhallanden.

leveransinnehall:

Version utan batterier och utan laddare.

oBS!:

Andra hantverkarkompressorer levereras pa begaran.

Passande batteridrivet starterset finns under nr 073833 storlek M18HNRG12.

Teknisk beskrivning

vikt 14,4 kg
effektforbrukning 0,4 kW
maximal tryck (luft) 9,31 bar
maximal insugningskapacitet 126 |/min
tillverkarens beteckning M18FAC
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bullerniva 68 dB(A)
Bredd 500 mm
maximal pafyllningskapacitet 74 |/min
Langd 500 mm
hojd 500 mm
tryckbehallarens volym 761
Batterispanning 18V
Produktslag Kompressor
Tillbehor

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12 073833 M18HNRG12
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12 073811 MHB12
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