
Datablad

TextFlow 12

Rörrensningsapparat POWER SPIN, Typ: 1

Beställningsdata

Ordernummer 814841 1

GTIN 095691570437

Artikelklass 86A

Beskrivning

Utförande:
RIDGID Power Spin är det perfekta verktyget för rengöring av igensatta avloppsrör.
Användningsdata:
För avloppsrör med diameter 12,6 – 40 mm. In- och utskruvning av spiralerna med handveven
eller med en borrmaskin med variabelt varvtal (ingår inte i leveransen). På så sätt kan varvtalet
höjas upp till 500 varv/minut för att ge extra kraft.
flexaxel längd: 7,6 m
axel-⌀: 6,3 mm

Teknisk beskrivning

flexaxel längd 7,6 m

axel-⌀ 6,3 mm

Maskinell drift Borrmaskin med variabelt varvtal

Manuell drift vinsch

passar rör-⌀ 12,6 - 40 mm

Produktslag Rörrengöringsapparat
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