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Analogt plastskjutmått CaliMax®, Typ: 150A

Beställningsdata

Ordernummer 412832 150A

GTIN 2050002053816

Artikelklass 46P

Beskrivning

Utförande:
Ickemetalliskt High-Tech-material med 50 % fiberandel.
Mätområde 0 – 150 mm.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning mm / tum

felgräns 0,1 mm

Norm Verkstadsnorm

skänkellängd 40 mm

avläsning 0,1 mm

mätområde 0 - 150 mm

avläsning 0,0156 tum

Djupmått finns ja

Mätteknik analog

Produktslag Universalskjutmått

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 25.03.2024 22:40 1/2



Datablad

TextFlow 12

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 25.03.2024 22:40 2/2


