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Blåspistol, Typ: STAR

Beställningsdata

Ordernummer 080120 STAR

GTIN 4047322129336

Artikelklass 08A

Beskrivning

Utförande:
Högkapacitets.blåspistol findoserbar; 3 gånger högre blåseffekt än konventionella
blåspistoler.
Passar överallt, max arbetstryck 10 bar.
leveransinnehåll:
Inklusive insticksnippel och slangmunstycke 9 mm.
OBS!:
Passande blåspistolhållare finns under nr 080263 H1 och 955750.

Teknisk beskrivning

Typ STAR

genomflöde vid 6 bar 680 l/min

Maximalt arbetstryck 10 bar

Produktslag Pistol
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Tillbehör

Förlängningsrör för blåspistol Längd 300 mm 080134 300
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