Datablad /5 Hoffmann Group

Frasplatta for kapning, hogt skarantal, HB7720, Frasbredd A: 1,5mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 217344 1,5
GTIN 4062406729684
Artikelklass 21C
Beskrivning

Utforande:

For extra hoga matningar. Idealisk for effektiv serietillverkning.

Teknisk beskrivning

Frasbredd A 1,5 mm

maximalt sagdjup S,..x 6,4 mm

Sort HB7720
Utvandig-@ D 22 mm

Typ P16

Antal skar Z 9

Produktslag Skarinsats for cirkular frasning
Anvandardata
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Datablad /% Hoffmann Group

Lamplighet V. 1SO-kod

Aluminium, plast lamplig 500 m/min N
Alu (kortspanig) lamplig 400 m/min N
Alu > 10% Si lamplig 250 m/min N
Stal < 500 N/mm? lamplig 250 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 180 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 120 m/min P
Stal < 1100 N/mm? lamplig 120 m/min P
Stal < 1400 N/mm? lamplig 100 m/min P
Stal < 55 HRC lamplig 60 m/min H
Stal < 60 HRC lamplig 45 m/min H
Stal < 65 HRC lamplig 35 m/min H
Stal < 67 HRC lamplig 30 m/min H
INOX < 900 N/mm? lamplig 120 m/min M
INOX > 900 N/mm? lamplig 120 m/min M
Ti > 850 N/mm? lamplig 80 m/min S
GG(Q) lamplig 180 m/min K
Uni lamplig

vatt maximal lamplig

torrt lamplig
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