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Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 30-230PB

Beställningsdata

Ordernummer 077153 30-230PB

GTIN 4059952609102

Artikelklass 03C

Beskrivning

Utförande:
Kraftfull 230 mm vinkelslip:
· Kraftfull motor med Constant-Electronic, mjukstart och startströmsbegränsning.
· Högt användarskydd tack vare Vibration Control huvud- och extrahandtag, kaststopp

och återstartspärr.
· Vridbart bygelhandtag för optimal slipning och kapning.
· SDS-snabbspännmutter och spindellås.
Fördel:
Mindre stilleståndstid på grund av underhåll
· Tack vare sin kompakta design och borstlösa 2800 W motor.
Högt applikationsskydd och komfort
· Broms.
· Backreglage.
· Starta om skyddet.
· Mjukstart.
· Verktygslös justerbar skyddshuv.
· Vibrationsdämpande sidohandtag.
LED-display:
Hjälper användaren med optimering av arbetsmetoden med LED-display.
Nätkabel
4 meter kabel står för komfort på byggarbetsplatsen.
Vibrationsdämpande teknik:
Det vibrationsdämpande systemet uppnår de lägsta vibrationsnivåerna i produktsegmentet och
möjliggör problemfritt arbete.
Skyddsbrytare:
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Omedelbar av aktivering av verktyget när brytaren släpps.
leveransinnehåll:
Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.
Inklusive SDS-snabbspännmutter.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning 2800 W

kabellängd 4 m

maximala vibrationer enligt EN 5 m/s2

Kickbackstopp ja

tillverkarens beteckning GWS 30-230 PB

Bredd 334 mm

märkspänning 230 V

Längd 524 mm

anmärkning Bromssystem

anmärkning PROtection-kontakt

Energiförsörjning Nätdriven

Återstartspärr ja

Dödmanskoppling ja

maximalt kapdjup 59 mm

Mjukstart ja

vikt 5,9 kg

anslutningsgänga M14

höjd 139 mm

maximal skiv-⌀ 230 mm

maximalt varvtal: 6500 min-1

Produktslag Vinkelslipmaskiner
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