Datablad /b Hoffmann Group

RDHT 1003 MOFN positiv, HU7710, Typ: ALU

Bestdllningsdata

Ordernummer 212230 ALU
GTIN 4045197303608
Artikelklass 21A
Beskrivning

Utforande:

Alla vandskarsplattor kan dven anvandas med 0° negativ, och 7° positiv barare.

OBS!:

Riktvarden for anvandning for a. = 0,3XD / apme = 2 mm.

Teknisk beskrivning

Typ

ISO-kod vandskar
Skarmaterial

Sort

Matning f, per tand
Antal byten/skar

Produktslag

ALU
RDHT 1003 MOFN
VHM
HU7710
0,22 mm
1

Vandskar for frasning
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Anvandardata
Lamplighet V. ISO-kod
Aluminium, plast lamplig 400 m/min N
Alu (kortspanig) lamplig 300 m/min N
Alu > 10% Si lamplig 300 m/min N
Grafit, glasfiber mindre lamplig
vatt maximal lamplig
torrt mindre lamplig
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