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0l KYOCERE
PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Typ: ST1400

Bestdllningsdata

Ordernummer 222826 ST1400
GTIN 4960664671236
Artikelklass 25A
Beskrivning

Utforande:

WIPER vandskar for basta ytkvalitet. Endast 1 Wiper-vandskar per bestyckning. Observera
korrekt montering!

OBS!:

Riktvarden for a. = 0,3xD.

Teknisk beskrivning

Typ ST1400

Antal byten/skar 10

ISO-kod vandskar PNEU 1205 ANER
Sort PR1525
Skarmaterial VHM
Produktslag Vandskar for frasning
Anvandardata
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Lamplighet V. ISO-kod
Stal < 500 N/mm? lamplig 200 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 180 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 180 m/min P
Stal < 1100 N/mm? lamplig 140 m/min P
Stal < 1400 N/mm? lamplig 140 m/min P
INOX < 900 N/mm? lamplig 150 m/min M
INOX > 900 N/mm? lamplig 140 m/min M
Uni lamplig
vatt maximal mindre lamplig
vatt minimal mindre lamplig
torrt lamplig
Luft lamplig
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