Datablad /% Hoffmann Group

Cirkularfrasar, med gdnga, stal, Typ: 18/M6

Bestdllningsdata

Ordernummer 217253 18/M6
GTIN 4045197597885
Artikelklass 21Q
Beskrivning

OBS!:

Det verkliga stickdjupet s,... berdknas sa har: (D-d,) / 2.

Teknisk beskrivning

Spannskruv-sats
minsta borr-@ D
maximalt sagdjup S,
Gangstorlek M
Skaftutférande
Invandig diameter d,
Utkragningsléngd L,
totallangd L,

for skivtyp

borr-@

Gangdjup

Invandig

219818 (8IP; 3,8 Nm)
14-22 mm
55mm
M6 mm
med ganga
11 mm
15 mm
18,5 mm
P16
16 mm
15 mm

ja
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Material fras

med ganga, stal

Verktygsbyte PowerCard
Produktslag Cirkularfrasar
Tillbehor

Vandskarsskruvsats10 delar

219818
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