Datablad /% Hoffmann Group

SEKT 1204 AFTN, HB7525, Typ: ST900

Bestdllningsdata

Ordernummer 214242 ST900
GTIN 4045197553881
Artikelklass 21A
Beskrivning

OBS!:

Riktvarden for anvéndning for a. = 0,5 ... 1XD / @, na = 3,5 mm.

Teknisk beskrivning

Matning f, per tand 0,19 mm

Typ ST900
skartjocklek E 4,76 mm
ISO-kod vandskar SEKT 1204 AFTN
Sort HB7525
Skarmaterial VHM

Antal byten/skar 4
Produktslag Vandskar for frasning
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Anvandardata
Lamplighet V. ISO-kod

Stal < 500 N/mm? lamplig 290 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 200 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 170 m/min P
Stal < 1100 N/mm? mindre lamplig 160 m/min P
Stal < 1400 N/mm? mindre lamplig 150 m/min P
INOX < 900 N/mm? mindre lamplig 190 m/min M
INOX > 900 N/mm? mindre lamplig 120 m/min M
GG(Q) mindre l[amplig 130 m/min K
Uni lamplig

Olja lamplig

vatt maximal lamplig

vatt minimal lamplig

torrt lamplig

Luft lamplig
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