Datablad /% Hoffmann Group

BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Typ: ALU

Bestdllningsdata

Ordernummer 214531 ALU
GTIN 4045197675347
Artikelklass 21B
Beskrivning

Utforande:

Precisionsslipade hardmetallvandskar, perfekta for bearbetning avtunnvaggiga

aluminiummaterial.
OBS!:

Riktvarden for anvéndning for a.= 1xD / a, = 5 mm, a, na = 10 mm.

Teknisk beskrivning

Typ

Matning f, per tand
ISO-kod vandskar
Sort

Skarmaterial

Produktslag

ALU
0,25 mm
BGHX 15L5 PCTR
HB7810
VHM

Vandskar for frasning
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Anvandardata
Lamplighet V. ISO-kod
Aluminium, plast lamplig 900 m/min N
Alu (kortspanig) lamplig 600 m/min N
Alu > 10% Si lamplig 350 m/min N
vatt maximal lamplig
torrt lamplig
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