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APHT 160408ER-46, X500, Typ: UNI

Bestdllningsdata

Ordernummer 215781 UNI
GTIN 2050002058231
Artikelklass 28F
Beskrivning

OBS!:

Dessa vandskarsplattor far bara anvandas med skruv nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Vid
anvandning av vandskarsplattor med r > 3,2 mm pa hallare nr 215705, 215710, 215715 och
215717 maste vandsskarsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

Typ

Hornradie
ISO-kod vandskar
Sort

Skarmaterial

Produktslag

UNI
0,8 mm
APHT 160408ER-46
X500
VHM

Vandskar for frasning

Anvandardata
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Lamplighet
Stal < 900 N/mm? lamplig
Stal < 1100 N/mm? lamplig
INOX < 900 N/mm? lamplig
INOX > 900 N/mm? lamplig
Ti > 850 N/mm? lamplig
GG(G) lamplig
Uni lamplig
vatt maximal lamplig
vatt minimal mindre lamplig
torrt lamplig
Luft lamplig

V.
150 m/min
110 m/min
170 m/min
150 m/min
55 m/min

180 m/min

ISO-kod

< n Z Z ©W ©

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

18.10.2023 22:57



