Datablad /% Hoffmann Group

AEG

Sladdlos borrskruvdragare, Typ: BS12C2

Bestdllningsdata

Ordernummer 070221 BS12C2
GTIN 4002395294336
Artikelklass 07A

Beskrivning

Utforande:

AEG - Sladdlos borrskruvdragare

- Robust och latthanterlig 2-vaxlad sladdlos borrskruvdragare med H/V-gang.
- FIXTEC snabbchuck med spindellasning.

- Handtag med Softgrip for hog anvandarkomfort.

- LED-lampa for belysning av arbetsomradet.

- Extremt kompakt — langd endast 176 mm.

- 17 stegs momentinstallning samt borrldge.

- Snabbchuck 10 mm.

- Metallvaxelhus, elektroniskt overlastskydd.

Utforande reklamtext:

- Robust och latthanterlig 2-vaxlad sladdlos borrskruvdragare med H/V-gang.
- FIXTEC snabbchuck med spindellasning.

- Handtag med Softgrip for hog anvandarkomfort.

- Extremt kompakt — langd endast 176 mm.

- 17 stegs momentinstallning samt borrldge.

Fordel:

Extremt kompakt, bara 176 mm totallangd.

leveransinnehall:
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Inklusive 2 x 12V / 2,0 Ah batterier, laddare och transportvaska.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns fran nr 073820 och nr 073846 — nr 073848.
Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Teknisk beskrivning

motorkonstruktion
maximal spiralborr-@ i tra
vikt

maximalt varvtal 2:a vaxeln
spannvidd snabbchuck
tillverkarens beteckning
maximalt viidmoment hart
batterikapacitet

maximal spiralborr-@ i stal
Batterispanning

typisk anvandning
maximala vibrationer enligt EN
maximalt varvtal 1:a vaxeln
passande batterifabrikat/batterityp/spanning
forpackning

Antal ingdende batterier
Batterityp
Energiforsorjning

lampligt for material
lampligt for material
Produktslag

USP1

USP2

2-polig motor
20 mm
1,1 kg
1500 min’
1,5-10 mm
BS12C2
34 Nm
2 Ah
10 mm
12V
Medium
<2,5m/s’
0-350 min’
AEGtypB 12V
Transportvaska
2
Litiumjon
Batteridriven
Tra
Stal

Borrskruvdragare

12V, 2-polig motor
FIXTEC snabbspannchuck

med 2 batterier
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Tillbehor

Litiumjon system L1220 Batterityp AB12
Batteriladdare Typ BL1418

073825 AB12
073841 BL1418
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