Datablad /% Hoffmann Group

Micro-vridhuvud Digital @ 0,3 - 19,1 mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 237498
GTIN 4045197816443
Artikelklass 29W
Beskrivning

Utforande:

Instdllningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mmi @.

Digitala vridhuvuden med extra, mycket exakt avlasningsmajlighet pa 0,001 mm i @ via
digital displayenhet nr. 237601 (bestalls separat).

@-instalining med mycket litet vandglapp tack vare direkt matsystem.

Anvindningsdata:

Med skarinsats nr 237621, adapter nr 237624 och skarplatta nr 237625.

Teknisk beskrivning

Effektiv langd L, 32 mm

Skaftdiameter D, 16 mm

@ D, 7 mm

Utvandig diameter D, 32 mm

Invandig ja

Produktslag Spindelverktyg
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