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HEDI

Maskinbelysning, Typ: 9LED

Bestdllningsdata

Ordernummer 081300 9LED
GTIN 4003644017027
Artikelklass 08B
Beskrivning

Utforande:

Hogklassiga universellt anvandbara lampor med strombrytare, 3 m gummianslutningsledning.
Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklammor, inbyggd
magnet och 4 skruvar for flexibel fastsattning av lampan pa olika underlag.

Beprovad maskinbelysning med extremt robust lamphuvud, stankvatten- och dammtat,

for professionell anvandning i tuffa arbetsmiljoer eller anvandning pa och i maskiner.
Radiostorningar enligt SS-EN 62493. Maskinlampa med LED-teknik for riktad belysning av
arbetsplatsen. Lag energiférbrukning, ingen varme- eller UV-stralning mot det belysta objektet.
Lamphuvud med forbattrad led.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten fran alla riktningar och skydd mot intrangande damm
(dammtat), samt komplett berdringsskydd.

leveransinnehall:

Inklusive lampa, stark fastmagnet, 50 mm skruvtving och fastskruvar for fastsattning pa
maskin, bord, vagg eller i tak.

Teknisk beskrivning

ljusflode 1140 Im
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LED

Belysning
Energiforsorjning
IP-skyddsklass
Ljuskallan utbytbar
ljuseffekt
markspanning
stralningsvinkel fast
Ljusfokusering

Produktslag

Natdriven
IP 64
nej
12W
250V
60 grad
Fokuserad ljuskagla

Maskinbelysning
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