Datablad /% Hoffmann Group

Sats med inv. skarhallare HM, Vanster

Bestdllningsdata

Ordernummer 260019
GTIN 4045197651945
Artikelklass 29W
Teknisk beskrivning

Skruvsats forvandskar 269028 7
Passande vandskar CC..0602..
ISO-kod hallare EO8K SCLCR/L06
ISO-kod hallare E10K SCLCR/LO6
ISO-kod hallare E12M SCLCR/L06
Spannhojd L, 7,6 mm
Spannhojd L, 9,6 mm
Spannhojd L, 11,5 mm
Minimiférborrningshaldiameter D, 10 mm
Minimiférborrningshaldiameter D, 12 mm
Minimiférborrningshaldiameter D, 14 mm
Mittforskjutning L; 5mm
Mittforskjutning L; 6 mm
Mittforskjutning L; 8 mm
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Datablad /5 Hoffmann Group

totallangd L 125 mm
totallangd L 125 mm
totallangd L 150 mm
Norm DIN 8024
Anvandning Vanster
Invandigt svarvdjup upp till 8xD
Skarmaterial VHM
Invandig ja
Produktslag Borrstang
Tillbehor

Skruvsats forvandskar Typ 7 269028 7
Borrstang HM Skaft-@/vandskarsstorlek 8/06 mm 260017 8/06

Borrstang HM Skaft-@/vandskarsstorlek 10/06 mm
Borrstang HM Skaft-@/vandskarsstorlek 12/06 mm

260017 10/06
260017 12/06
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