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Tryckluft-turbinslip, Typ: CP3T30

Beställningsdata

Ordernummer 079313 CP3T30

GTIN 154518065218

Artikelklass 03R

Beskrivning

Utförande:
Pneumatisk turbinslipmaskin för de tuffaste tillämpningarna, som håller hastigheten även vid
hög belastning. Turbinmotorn säkerställer ett högt prestanda/-viktförhållande och kräver ingen
smörjning.
leveransinnehåll:
Inklusive erforderlig nippel.
Reservdel:
Utvalda servicesatser (servicekit): Utbytesdelsatser för förebyggande service och underhåll
kan på förfrågan levereras till de flesta Atlas Copco tryckluftsverktyg.

Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm

maximal luftförbrukning 2010 l/min

maximalt varvtal: 12000 min-1

anslutningsgänga M14

Energiförsörjning Tryckluftsdriven

vikt 2,2 kg

axeleffekt 2300 W
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maximal skiv-⌀ 125 mm

tillverkarens beteckning CP3T30-120AA5V

bullernivå 78 dB(A)

Tryckluftsanslutning 3/8 tum

maximala vibrationer enligt EN 2,6 m/s2

Produktslag Vinkelslipmaskiner
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