Datablad /% Hoffmann Group

MicroClamp cylindrisk, L = 160, Typ: 0,2-3

&E=

Bestdllningsdata

Ordernummer
GTIN
Artikelklass

302408 0,2-3
4045197556844
31H

Beskrivning

Utforande:

- For hoger- och vinstergang.

- Kast < 0,005 mm.

- Overforbart viidmoment 7 Nm.

- Tillatet varvtal 60000 v/min.

- Mandvreras fran sidan.

- Tillatet atdragningsmoment 2 Nm.
- Spannvidd 0,2-3,4 mm.
leveransinnehall:

Inklusive chucknyckel med T-handtag.
Bearbetningsstrategi: HSC
Skafttolerans: h6

Skaft-& d: 16 mm
Spannviddsdiameter D;: 0,2 - 3,4 mm
Utvandig-@ D: 19 mm

@ D,: 12 mm

Reservchucknycklar: 627425 2

Teknisk beskrivning

Reservchucknycklar
Skaft-@ d
Spannviddsdiameter D,
D,

Utvandig-@ D

627425 2
16 mm
0,2-34mm
12 mm

19 mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2021 23:57

1/2



Datablad /b Hoffmann Group

Skafttolerans hé
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 18000 min
Bearbetningsstrategi HSC
Produktslag Mikroborrchuck
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