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LOCTITE.
Gangtatningssnore, 160 m, Tillverkar-ID: 55

Bestdllningsdata

Ordernummer 083312 55
GTIN 4002872013986
Artikelklass 04L
Beskrivning

Utforande:

Tatningsmedlen ersatter hampa, tatningsband och pasta och ar motstandskraftiga mot gaser,
vatskor, luft, vatten, olja, kolvaten och manga kemiska produkter. En fullstandig ytkontakt
garanterar 100 % tithet. Aterskruvning och ldgeskorrigeringar kan géras med vanliga verktyg
under monteringen innan medlet hardat. Tatningsmedelrester tapper inte igen filter och
ventiler.

Ickehdrdande gangtatningssnore, taitar omedelbart, DVGW / KTW, WRC-godkant.
Anvandningsdata:

Gdngtatningssnore for plast och metall inom varme och sanitet.

OBS!:

Rengo6r gangdelarna med universalrengéringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan
tatningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning LOCTITE 55
for gangstorlek tum 4 tum
for gangstorlek M upp till M110
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temperaturomrade

Hallbarhet fran tillverkningsdatum

lampligt for material
lampligt for material
Langd

Farg
lagringstemperatur
Kemisk bas

Egenskap
Hallfasthetsklass
Produktnamnsattribut

Produktslag

-55-130°C
59 manad
Plast
metall
160 m
vit
8-21°C
PA-multifilament
ingen hardning
laghallfast
160 m
Tatningsband
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