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‘Underwater
Kinetics

LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 2ELED

Bestdllningsdata

Ordernummer 081522 2ELED
GTIN 032705133417
Artikelklass 08C
Beskrivning

Utforande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gallande ATEX-direktiv.
Hogkapacitetsinspektionslampa, stottalig, damm- och vattentit.

Ljusstark LED stavlampa med fickclips. Centrumvagd ljusstrale, 6500 K. Latt, passar i alla
verktygsvaskor och kan fastas i alla jackfickor. Strombrytare bak. Med fiberoptiktillsatsen blir den
idealisk for belysning av svaratkomliga, tranga stallen.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfallig nedsénkning i vatten och skydd mot intrangande damm (dammtat),

samt komplett beréringsskydd.

Teknisk beskrivning

ljusflode 40 Im
ATEX-zon Zon 1
ATEX-zon Zon 21
Batterityp Micro, AAA
Antal ingdende batterier 2

farg hus gul
brinntid 3h
Huvud-@ 22 mm
vikt 559
IP-skyddsklass IP 67
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132 mm

totallangd
Instrumentegenskap

Energifdrsorjning

lamplig for EX-omrade

Batteridriven

Produktslag Ficklampa
Tillbehor

Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081552 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utférande LR3 081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081551 LR3
Fiberoptiktillsats for precisionspunktbelysning Typ 2ELED 081528 2ELED
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081554 LR3
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