Datablad /% Hoffmann Group

Sats med delprofilskar storlek 16 for sparringar, hoger, HB7010, Typ: ER/IR

Bestdllningsdata

Ordernummer 271920 ER/IR
GTIN 4045197370983
Artikelklass 21J
Beskrivning

Passar till:

GARANT ganghallare (utvandigt/invandigt) nr 271997 — 272172, for skarstorlek 16 resp. 9,3.

Innehall:

Delprofil, DIN 471 och DIN 472: Nr 271005 och 271015 strl 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Underlaggsplatta: nr 272604 och 272624 strl S

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning
Skarmaterial

Sort

Spar enligt norm

Spar enligt norm

Hoger
VHM
HB7010
DIN 471
DIN 472

Produktslag Vandskar for gangsvarvning
Anvidndardata

Lamplighet V. 1ISO-kod
Alu (kortspanig) lamplig 250 m/min N
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Alu > 10% Si lamplig 180 m/min N
Stal < 500 N/mm? lamplig 150 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 150 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 130 m/min P
Stal < 1100 N/mm? lamplig 100 m/min P
Stal < 1400 N/mm? lamplig 90 m/min P
Stal < 55 HRC mindre lamplig 40 m/min H
INOX < 900 N/mm? mindre lamplig 100 m/min M
INOX > 900 N/mm? mindre lamplig 100 m/min M
Ti > 850 N/mm? mindre lamplig 50 m/min S
GG(G) lamplig 130 m/min K
CuZn mindre lamplig 150 m/min N
kontinuerligt lamplig

vatt maximal lamplig

torrt mindre lamplig

Tillbehor

Delprofilskar for DIN 471 utvandigt héger Bredd spar m 271005 1,6
(H13) 1,6 mm

Delprofilskar for DIN 472 invandigt hoger Bredd spar m 271015 1.1

(H13) 1,1 mm

Delprofilskar for DIN 471 utvandigt hoger Bredd spar m 271005 1,85
(H13) 1,85 mm

Underlaggsplatta for invandiga skarhallare Lutningsvinkel 272624 S

S grad

Delprofilskar for DIN 472 invandigt hoger Bredd spar m 271015 1,6
(H13) 1,6 mm

Delprofilskar for DIN 471 utvandigt hoger Bredd spar m 271005 1,1

(H13) 1,1 mm

Delprofilskar for DIN 472 invandigt hoger Bredd spar m 27101513

(H13) 1,3 mm
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Delprofilskar for DIN 472 invandigt hoger Bredd spar m

(H13) 1,85 mm 271015 1,85
Delprofilskar for DIN 471 utvandigt héger Bredd spar m 271005 1.3
(H13) 1,3 mm

underlaggsplatta for skarhallare Lutningsvinkel S grad 272604 S

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 05.04.2024 22:40 3/3



