Datablad /% Hoffmann Group

LZOCTITE
2K-lim, Tillverkar-ID: 3090

Bestdllningsdata

Ordernummer 083371 3090
GTIN 4058093009079
Artikelklass 04L
Beskrivning

Utforande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt for hallbara och hallfasta forband.
Hardar i rumstemperatur.

For hallbara och hallfasta forband mellan olika material som exempelvis trd, metall, hardplast
och glas. HOg skjuv- och skalhallfasthet. 2K-cyanakrylat med god spaltfyllningsformaga (upp till 5
mm) och snabb hdrdning. Lampligt for tillampningar 6ver huvudhojd och lodrata ytor.

Teknisk beskrivning

skdrdraghéllfasthet 15,1 N/mm’
tillverkarens beteckning LOCTITE 3090
Dynamisk viskositet 18000 mPas
Bearbetningstid 90s
Draghalifasthet 28 N/mm’
Egenskap drarintein
Hallbarhet fran tillverkningsdatum 12 manad
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Form

Kemisk bas

Farg

lampligt for material
lampligt for material
lampligt for material
lampligt for material
lampligt for material
lampligt for material
UN nummer
temperaturomrade
Farligt gods klass
lagringstemperatur
Pafyllningsvolym
Hardhet enligt Shore A
Bearbetningstemperatur
Densitet

fullhardat efter
handfast efter

Storsta spaltmatt

Produktslag

flytande

Etylcyanakrylat
transparent
Papper
Plast
Tra
Lader
Tyg
pordsa material
UN3334
-20 °C
9
2°C
109
79
5-30°C
1,05 g/cm’
24 min
1,5-3 min
5mm

Tvakomponentlim
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