Datablad /% Hoffmann Group

Sats underldaggsplattor, Typ: ER

Bestdllningsdata

Ordernummer 272650 ER
GTIN 4045197371690
Artikelklass 21J
Beskrivning

Innehall:

10 st: Nr 272600

strl. -1,5;-0,5; 0; 0,5;

2x1,5; 2,5;3,5;4,5

Nr 272604 strl. S

OBS!:

Hallarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underlaggsplatta.

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning Hoger

for plattstorlek L 16 mm
Produktslag Underlaggsplatta
Tillbehor

underlaggsplatta for skarhallare Lutningsvinkel S grad 272604 S

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel

2,5 grad 272600 2,5
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Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel

e 272600 1,5
Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600 -0,5
-0,5 grad

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600 3,5
3,5¢grad

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600 0,5
0,5 grad

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600-1,5
-1,5 grad

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600 0
0 grad

Bricka for skarhallare och svarvhallareER/IL Lutningsvinkel 272600 4,5

4,5 grad
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