Datablad /b Hoffmann Group

HOLEX
CCMW 09T308, BUX220, Eggutforande: M

Bestdllningsdata

Ordernummer 265758 M
GTIN 4045197818065
Artikelklass 22|

Beskrivning

Utforande:

- Engangsutforande.

- Enskarigt.

OBS!:

Andra vandskarsformer, storlekar och hornradier levereras pa begaran.
Sort: BUX220

Eggutforande: M

Skardjup a,: 0,1 -0,5 mm

Matning f: 0,1 - 0,2 mm/v

Skarhastighet v, primar anvandning: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skarhastighet v, primdr anvandning 80 -200 m/min
Hornradie 0,8 mm
Skarférhallande kontinuerligt
Eggutforande M

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 22.07.2022 22:42 1/2



Datablad /b Hoffmann Group

Skardjup a,

Sort

Matning f

Tilldelning huggning/skrubb
Skarmaterial

ISO-kod vandskar

Antal byten/skar
Produktnamnsattribut

Produktslag

0,1-0,5mm

BUX220

0,1-0,2 mm/v

Finbearbetning

CBN
CCMW 097308
1

BUX220

Vandskar for svarvning

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

22.07.2022 22:42 2/2



