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Borrhammare 230 V, Typ: PLH32XE

Beställningsdata

Ordernummer 075520 PLH32XE

GTIN 4002395233342

Artikelklass 03M

Beskrivning

Utförande:
· Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
· SDS-plus borrfäste.
· Slitstarkt metallväxelhus.
· Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
Nätdriven kombihammare med hög slagenergi för borrning upp till 32 mm i betong. 4 m
nätkabel.
· FIXTEC-verktygssnabbytessystem för verktygslöst byte mellan SDS-Plus-fästet och

metallsnabbspänningsborrchucken.
· Vridstopp för lätta metallarbeten.
· Säkerhetskoppling skyddar användare och maskinen om borren kör fast.
· Antivibrationssystem AVS.
Fördel:
Antivibrationssystem.
leveransinnehåll:
Inklusive FIXTEC SDS-plus-adapter, snabbchuck 1,5−13 mm, sidohandtagmed djupanslag,
borrfett och transportväska.
OBS!:
Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från
nr 073808 och nr 073840.
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effektförbrukning 900 W

maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm

spännvidd snabbchuck 1,5 - 13 mm

maximal slagfrekvens 4500 - 4500 min-1

tillverkarens beteckning PLH32XE

maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm

vikt 3,6 kg

form verktygshållare SDS-Plus

maximala vibrationer enligt EN 22 m/s2

slagenergi 3,8 J

maximal spiralborr-⌀ i betong 32 mm

varvtalsområde 0 - 800 min-1

Skaft SDS Plus

förpackning Transportväska

Energiförsörjning Nätdriven

lämpligt för material Sten

lämpligt för material Betong

lämpligt för material Murverk

Produktslag Slagborrmaskin

Tillbehör

Hårdmetalluniversalbitsborrsats, 1/4 tum (E 6,3) Borr-⌀
4-10 mm

787057 4-10

Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-
⌀ 12 mm

787060 12

Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-
⌀ 10 mm

787060 10
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Sats med universalborr av hårdmetallLång Borr-⌀ 6-12 mm 787055 6-12

Sats med universalborr av hårdmetall Borr-⌀ 4-10 mm 787050 4-10

Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-
⌀ 8 mm

787060 8
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