Datablad /% Hoffmann Group

Gangtappschuck, MK2, Gang-kapacitetsomrade: M3-12

Bestdllningsdata

Ordernummer 334644 M3-12
GTIN 4045197606693
Artikelklass 32P
Beskrivning

Utforande:

- Kort utforande med langdkompensering vid tryck och dragning.

- Instédllbart gangstarttryck for olika material och gangtappar.

- GARANT — med kulstyrningsbussning for lattgaende, glappfri laingdkompensering.

Morsekona DIN 228 B.

Anvindningsdata:

- Tillverkning av mattriktiga gangor.

- Kan anvandas for hoger- och vanstergangor.

- For NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehor:

Tapphylsor, se nr 335420-335660.

OBS!:

- Snabbvaxelchuckar for gangtappar med andra skaftutforanden strl M14—-M33 pa
begaran.

- Snabbvaxelchuckarna for gangtappar ar inte avsedda for invandig kylning.

langdkompensering tryck: 7,5 mm

langdkompensering drag: 7,5 mm

Utvandig-@ D: 38 mm

Invandig diameter D;: 19 mm

utkragningslangd A-matt: 46 mm

Teknisk beskrivning

Utvandig-@ D 38 mm

Invandig diameter D, 19 mm

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 20.04.2022 11:34 1/3



Datablad /% Hoffmann Group

langdkompensering drag 7,5 mm
utkragningslangd A-matt 46 mm
Gang-kapacitetsomrade M3 - M12
langdkompensering tryck 7,5 mm

faste MK2
Produktslag Gangskarningschuck
Tillbehor

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skdarandegangtapp,
skaft-@ 4,5 mm

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skdarandegangtapp,
skaft-@ 11 mm

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 9 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegangtapp, skaft-& 10 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skdarandegangtapp,
skaft-& 3,5 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegdngtapp, skaft-& 6 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegdngtapp, skaft-&@ 8 mm

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-&@ 8 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 6 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-&@ 8 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skdarandegangtapp,
skaft-&@ 9 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegdngtapp, skaft-& 3,5 mm

3354204,5

335420 11

3354209

335645 10

335610 3,5

3356456

3356458

3354208

3356106

3356108

3356109

335645 3,5
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Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 6 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 4,5 mm

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-& 3,5 mm

Tapphylssats utan sakerhetsslirkoppling, 8 delar

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skdarandegangtapp,
skaft-@ 10 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegangtapp, skaft-& 4,5 mm

Tapphylsa utan sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 7 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-@ 10 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-&@ 7 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegdngtapp, skaft-&@ 7 mm

Basforlangning med sakerhetsslirkoppling
Skarandegdngtapp, skaft-&@ 9 mm

Tapphylsa med sakerhetsslirkoppling Skarandegangtapp,
skaft-& 11 mm

3354206

3356104,5

3354203,5
335460

33542010

335645 4,5

3354207

33561010

3356107

3356457

3356459

335610 11
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