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HOLEX

ER-spannhylsa med tatning och munstycken, ER 16, nom. spann-@ d: 4mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 308922 4
GTIN 4045197644992
Artikelklass 327
Beskrivning

Utforande:

Helt hardade och slipade. Polerad.

Tatade utféranden med munstycken endast for nominell &.

Teknisk beskrivning

nom. spann-J d 4 mm
faste ER16
Norm ISO 15488-A
Rundgdngsnoggrannhet <10 um
Typ 425E
Utvandig-@ D 17 mm
totallangd L 27,5 mm
Produktslag Spannhylsa
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