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ROHM
Sjalvspannande borrchuck Supra-SK 13E, Typ: 13-1/2

Bestdllningsdata

Ordernummer 341710 13-1/2
GTIN 4019208228624
Artikelklass 39R
Beskrivning

Utforande:

- Sjdlvspannande vid borrning, proportionellt mot skarkraften (bibehallen spannkraft
aven vid kravande bearbetning!).

- Stabil konstruktion (funktionskomponenter av metall).

- Med lasring.

- Med spannkraftssidkring (fastspanning och lasning med bara en hand!).

Anvandningsdata:

- For kraftiga sladdlosa och natdrivna borrmaskiner.

- Sladdlosa slagborrmaskiner upp till 36 V.

- Vanstergaende vridmoment upp till 50 Nm.

OBS!:

- Inga genomgaende hal — borrchucken maste vara monterad pa spindeln med
motsvarande styrka.

- Universell — kan anvandas med lasring pa maskiner med eller utan spindelstopp.

spannvidd: 1,5- 13 mm

Utvandig @:42,9 mm

Borrhuvudlangd 6ppen: 72 mm

Borrhuvudlangd stangd: 79,3 mm

faste: 1/2-20 tum

Teknisk beskrivning

Typ 13-1/2
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spannvidd

Borrhuvudlangd stangd
Borrhuvudlangd 6ppen
Utvandig @

faste

Produktslag

1,5-13 mm
79,3 mm
72 mm
42,9 mm
1/2-20 tum

Borrchuck, sjalvspannande
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