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Bestdllningsdata

Ordernummer 431900 10/58
GTIN 4031452101423
Artikelklass 46C
Beskrivning

Utforande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgava juni 2006. Precisionsmatklockor med metallhélje,
fasttappens diameter 8 mm h6, hardad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen for
nollstallning av visaren. Centralvisare for 1/100 mm avlasning, liten visare pa underskalan for 1
mm avldsning.

Ytterring med 2 justerbara toleransmarken.

Specialtillbehor:

Specialgivare nr 434900 / 4910/ 4915.

Teknisk beskrivning

matkraft 0,7-14N
Kalibrering 1
matomrade 10 mm
avlasning 1 varv av visaren 1T mm
Holjes-& 58 mm
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skalvarde 0,01 mm
Norm DIN 878
Matavvikelse MPE (matomrade) 15 uym
Matteknik analog
forpackning Stabil box
Produktslag matklocka
Tjanster

KalibreringKalibrering m:dtur analogt 0,01 och digitalt 023000 10
0,01 /0,001 maximalt matomrade 10 mm

DAKkkS-kalibreringKalibrering matur analogt 0,01 och 023010125
digitalt 0,01 /0,001 maximalt matomrade 12,5 mm '
Tillbehor

Stalspets Typ 24 434900 24
Stalspets Typ 17 434900 17
Stalspets Typ 30/10 434900 30/10
Stalspets Typ 12 434900 12
Stalspets Typ 13 434900 13
Stalspets Typ 39 434900 39
Stalspets Typ 11 434900 11
Hardmetallspets Typ 2 4349102
Forlangare for matspetsar langd L 10 mm 43492010
Forlangare for matspetsar langd L 15 mm 434920 15
Stalspets Typ 14/30 434900 14/30

Stalspets Typ 18/5
Stalspets Typ 11/30
Stalspets Typ 18/6
Stalspets Typ 14/40

434900 18/5
434900 11/30
434900 18/6
434900 14/40
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Vinklad maturshallare60° inspanningslangd 50 mm
Stalspets Typ 14/20

Forlangare for matspetsar langd L 50 mm
Hardmetallspets Typ 18/3

Stalspets Typ 11/20

Hardmetallspets Typ 16

Forlangare for matspetsar langd L 70 mm
Magnetisk bakvagg for matur for holjes-& 58 mm
Vinklad maturshallare60° inspanningslangd 25 mm
Stalspets Typ 18/3

Stalspets Typ 16

Forlangare for matspetsar langd L 60 mm
Stalspets Typ 18/4

Hardmetallspets Typ 18/4

Stalspets Typ 18/1

Forlangare for matspetsar langd L 100 mm
Hardmetallspets Typ 10

Hardmetallspets Typ 18/1

Hardmetallspets Typ 18/6

Forlangare for matspetsar langd L 80 mm
Svangbar matspets

Stalspets Typ 18/2

Hardmetallspets Typ 18/2

Stalspets Typ 29/20

Stalspets Typ 20

Hardmetallspets Typ 14

Hardmetallspets Typ 11

Stalspets Typ 14

Hardmetallspets Typ 17

434918 50

434900 14/20

434920 50
434910 18/3

434900 11/20

43491016
43492070
434835 58
434918 25
434900 18/3
434900 16
434920 60
434900 18/4
434910 18/4
434900 18/1
434920 100
43491010
434910 18/1
434910 18/6
434920 80
434912
434900 18/2
434910 18/2

434900 29/20

434900 20
43491014
434910 11
434900 14
43491017
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Forlangare for matspetsar langd L 40 mm 434920 40
Stalspets Typ 11/25 434900 11/25
Stalspets Typ 10 434900 10
Stalspets Typ 2 434900 2
Stalspets Typ 29/10 434900 29/10
Stalspets Typ 14/15 434900 14/15
Vinklad maturshallare45° inspanningslangd 25 mm 434917 25
Stalspets Typ 15 434900 15
Vinklad maturshallare45° inspanningslangd 50 mm 434917 50
Rubinspets Typ 2 4349152
Stalspets Typ 11/15 434900 11/15
Forlangare for matspetsar langd L 90 mm 43492090
Forlangare for matspetsar langd L 30 mm 434920 30
Forlangare for matspetsar langd L 20 mm 434920 20
Stalspets Typ 28 434900 28
Hardmetallspets Typ 18/5 434910 18/5
Stalspets Typ 11/35 434900 11/35
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