Datablad /% Hoffmann Group

BENNING
Kontinuitetsprovare DUTEST pro, instrumenttyp: DUTESTPRO

DUTEST

Bestdllningsdata

Ordernummer 473260 DUTESTPRO
GTIN 4014651501560
Artikelklass 47A
Beskrivning

Utforande:

Kontinuitetstestning med hoég och lag resistans via LED-indikering i tre steg och ljudstark
summer. Indikering av frammande spanning och polaritet, enpolig och berdringsfri fasprovning.
Summerns ljudstyrka (3 steg/FRAN) och lysdiodernas ljusstyrka (4 steg) kan stillas in. Med
hogeffektiv LED-ficklampa.

Anvandningsdata:

Matning av elektriska ledningar, anlaggningar, apparater och komponenter.

Norm:

IEC/DINEN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehall:

Inklusive 4 mm matledningar, magnethallare och balteshallare.

Specialtillbehor:

Batterier 081561 storlek LR6.

indikering av polaritet: LED +/—

indikering av kontinuitet: LED, 3-stegs

kontinuitetsprovning:0—0,1/1/10 (LED); 0 — 0,1 (summer) kQ

indikering av frammande spanning AC/DC: 6 — 400; pulserande varningston V

enpolig fasprovning: via 4 mm matledning /beréringsfritt via detektor

Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer: 081561 LR6
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Teknisk beskrivning

kontinuitetsprovning

indikering av polaritet
indikering av kontinuitet
indikering av frammande spanning AC/DC

tillverkarens beteckning
enpolig fasprovning

Antal ingdende batterier
Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer

Energifdrsorjning

0-0,1/1/10(LED);
0-0,1 (summer) kQ

LED +/-
LED, 3-stegs
6 — 400; pulserande varningston V
DUTESTPRO

via 4 mm matledning /
berdringsfritt via detektor

3
081561 LR6

Batteridriven

Produktslag Kontinuitets- och ledningsprovare
Tjanster

Signering laserskrift Typ 018940

Tillbehor

Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR6 081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR6 081556 LR6
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