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Parallellunderläggssats (14 par)

Beställningsdata

Ordernummer 366750

GTIN 4045197293619

Artikelklass 32D

Beskrivning

Utförande:
Parvis slipade, hårdhet 60 HRC.
Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.
Användningsdata:
Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra
anordningar.
antal lister: 14 par
Bredd: 10 mm
höjd: 50 mm
höjd: 14 mm
höjd: 28 mm
höjd: 35 mm

Teknisk beskrivning

höjd 50 mm

höjd 14 mm

höjd 28 mm

höjd 35 mm

höjd 16 mm

höjd 45 mm
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höjd 20 mm

höjd 26 mm

höjd 30 mm

höjd 18 mm

höjd 24 mm

höjd 40 mm

höjd 22 mm

höjd 32 mm

Längd 150 mm

Bredd 10 mm

antal lister 14 par

Produktslag Parallellunderlägg

Tillbehör

Reservträlåda för parallelunderlägg  Typ L1 366754 L1

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 14 mm

366755 14

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 16 mm

366755 16

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 18 mm

366755 18

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 20 mm

366755 20

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 22 mm

366755 22

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 24 mm

366755 24

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 26 mm

366755 26

366755 28
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Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 28 mm

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 30 mm

366755 30

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 32 mm

366755 32

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 35 mm

366755 35

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 40 mm

366755 40

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 45 mm

366755 45

Parallellunderlägg, separata par för 366750 strl 150×10
Bredd 50 mm

366755 50
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