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Bandfil BF10-280E Startset, Typ: 72280551

Beställningsdata

Ordernummer 077716 72280551

GTIN 4014586867267

Artikelklass 03F

Beskrivning

Utförande:
Kraftfull bandfil med omfångsrikt startset. Täcker alla viktiga användningsområden för
bearbetning av hörn, kanter, rör och profiler.
· Högsta avverkningseffekt i små utrymmen.
· Optimalt varvtal för slip-, slipnylon- och polerband tack vare inställbart varvtalsområde.
· Maximalt insticksdjup 165 mm.
· Bandbredder från 3 till 20 mm.
· Säker bandstyrning även för de smalaste banden.
leveransinnehåll:
1 bandfil BF 10-280  E i plastlåda, 3 sliparmar, vardera 10 slipband 3, 6 och 20 mm (kornstorlek
120) samt 5 slipnylonband 6 mm (medelgrova).
OBS!:
Kontaktrulle av metall levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning 800 W

vikt 2,1 kg

tillverkarens beteckning BF 10-280E
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bandlängd 520 mm

maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2

förpackning Transportväska

varvtalsområde 10000 - 28000 min-1

Energiförsörjning Nätdriven

bandbredd 3 mm

bandbredd 6 mm

bandbredd 20 mm

Produktslag Bandslipar
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