
Datablad

TextFlow 12

Back 20 mm, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125

Beställningsdata

Ordernummer 361227 125

GTIN 4250364400763

Artikelklass 34A

Beskrivning

Användningsdata:
Spännytorna belagda för hög friktion, förbättrad hållkraft med minst en faktor 2
(jämförbar hårdhet 80 HRC).
Passar till :
Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.
backbredd b: 96 mm
Bredd b1: 20 mm
c: 12 mm
c1: 39 mm
backhöjd h: 50 mm
Höjd h1: 45 mm

Teknisk beskrivning

Höjd h1 45 mm

Bredd b1 20 mm

För typ 125

backlängd l 62 mm

Höjd h2 14 mm
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c1 39 mm

passar färgkod Centro Gripp

passar färgkod T-Rex

backbredd b 96 mm

Spännvidd S1 9 − 75 / 19 − 172 mm

l1 4 mm

c 12 mm

backhöjd h 50 mm

Produktslag Skruvstycke, back
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