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Beröringsfri spänningsprovare

Beställningsdata

Ordernummer 473011

GTIN 4045197838742

Artikelklass 42I

Beskrivning

Utförande:
Kompakt hus av tvåkomponentsplast med inbyggd LED-ficklampa. Spets med optisk
spänningsindikering, färgväxling (grönt till rött) och dessutom akustisk signal. Enkel att
transportera, får rum i alla fickor.
Extra mätpunktsbelysning och 12 V-läge för låga spänningar.
Funktion:
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät),
samt komplett beröringsskydd.
Användningsdata:
Beröringsfri identifiering av spänningsförande ledare,t.ex. i kablar, eluttag och kopplingsdosor.
Norm:
IEC/EN 61010-1.
leveransinnehåll:
Inklusive 2 batterier 081551 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

överspänningskategori CAT IV / 1000 V

IP-skyddsklass IP 67

indikeringsintervall AC 12 - 1000 V

Antal ingående batterier 2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3

Energiförsörjning Batteridriven

Produktslag Spänningsprovare
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Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3 081561 LR3
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