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Waldmann [l
Rektanguldr LED-lupplampa utan fot, Typ: 2

Bestdllningsdata

Ordernummer 491521 2
GTIN 4013330089412
Artikelklass 49A
Beskrivning

Utforande:

LED-lupplampa for blandfritt och jamnt belyst arbetsfalt. Fritt rérlig ledarm. Lampan halls fast i

godtyckligt lage nar fjadern frigors.

- Seghardad, slipad och reptalig glaslins. Svangbar.

- Rektangular lupplampa for stark och jamn belysning av stora ytor med 54 LED-lampor.
Effektforbrukning endast 12 W, ljusstyrka 6000 Lx, kan stéllas in i flera steg. LED-lampor
med en livsldngd pa upp till 50 000 h.

- Segmentkoppling for identifiering av mycket sma strukturer och fel. Beroende
pa tillaimpning kan man vilja mellan ljusinfall med skuggbildning och skuggfri
allmanbelysning.

- Stort synfalt for forvrangningsfritt sikt.

leveransinnehall:

Inklusive skydd och paskruvningsbar plastfot.

Specialtillbehor:

Bordsfot nr 491660, bordsklamma nr 491670.

OBS!:

Denna armatur har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan gar inte att byta.

linsens langd: 162 mm

linsens bredd: 105 mm

Forstoring (ganger): 1,75

kapacitet: 900 mm
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huvudets matt, langd: 298 mm
huvudets matt, bredd: 194 mm

Teknisk beskrivning

huvudets matt, bredd 194 mm
linsens bredd 105 mm
huvudets matt, hojd 75 mm
kapacitet 900 mm
vikt 2 kg
linsens langd 162 mm
huvudets matt, langd 298 mm
Forstoring (ganger) 1,75
Energiforsorjning Natdriven
Belysning LED-modul
Ljuskallan utbytbar nej
Produktslag Lupplampa
Tillbehor

Bordsklamma fér lampa nr 491521/ 1494 / 1496 Typ 491670
Bordsfot for lupplampa nr 491521 491660
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