Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Skjutmatt med momentlasning, matomrade: 150mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 410625 150
GTIN 4045197203021
Artikelklass 417
Beskrivning

Utforande:

Blandfritt mattforkromade avlasningsdelar. Fingraderad, kontrastrik skala. Finlappade matytor.

Teknisk beskrivning

forpackning
skankellangd
Kalibrering
matomrade
avlasning
gradering
gradering
omkopplingsbar avlasning
Norm

Djupmatt
Matavvikelse E MPE
Matteknik

Material

Alla delar

Stabil box
40 mm
A1
0-150 mm
0,05 mm
1/20 mm
1/128 tum
mm /tum
ISO 13385
med horn 3,7 X 1,3
+0,03 mm
analog
Rostfritt stal, INOX
Hardad
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Gangtabell Skjutmattstabell
Produktslag Universalskjutmatt
Tjanster

D,lifkkS—k?I|brer|ngSkJutmatt / djupmatt maximalt 021010 200
matomrade 200 mm

KalibreringSkjutmatt / djupmatt maximaltmatomrade 200 021000 200
mm

Tillbehor

Konstladerfodral for nonieskjutmatt 412500
Tabell for skjutmatt 412180
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