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Mitutoyo

Digitalt skjutmatt med AOS-system och runt djupmatt, matomrade: 150mm

T

Bestdllningsdata

Ordernummer 412637 150
GTIN 4946368667775
Artikelklass 44A
Beskrivning

Utforande:

Matresultatet visas med lattlasta siffror (h6jd 9 mm). Det elektromagnetiska matsystemet AOS

(Advanced Onsite Sensor) erbjuder battre skydd mot vatten och damm.

- Absolutskala, ingen nollstallning ar nodvandig, darigenom sakrare och snabbare
matning.

- Lag stromforbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.

leveransinnehall:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehor:

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Teknisk beskrivning

Djupmatt finns ja
Sifferh6jd LCD-display 9mm
skankellangd 40 mm
Kalibrering A1
Norm ISO 13385
drifttid 20000 h
Djupmatt 21,9
avlasning 0,01 mm
matomrade 0-150 mm
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Antal ingdende batterier

Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer
Energifdrsorjning

Matavvikelse E MPE

Matinstrumentets matmetod

Matteknik

Material

Alla delar

forpackning

1
081560 357
Batteridriven
+0,02 mm
elektromagnetiskt induktiv metod
digital
Rostfritt stal, INOX
Hardad
Stabil box

Produktslag Universalskjutmatt
Tjanster

KalibreringSkjutmatt / djupmatt maximaltmatomrade 200 021000 200
mm

D,‘ékkS—k?I|brer|ngSkJutmatt / djupmatt maximalt 021010 200
matomrade 200 mm

Tillbehor

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 081560 357
Hallare for djupmatt, metall med 2 skruvar 412120
Batterilock Typ B 412239B
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