Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Fjadervag, maximaltmatomrade: T00N

Bestdllningsdata

Ordernummer 478900 100N
GTIN 4045197208194
Artikelklass 42H
Beskrivning

Utforande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med
dubbelskala fér matning i bada riktningarna. Med visare och minnesvisare.
Anvandningsdata:

For elektroteknik och finmekanik, t ex for installning av kontakttrycket for relafjadrar, for kontroll
av borsttrycket pa motorer eller for justering av drag- eller tryckfjadrar.

Noggrannhet:

+ 0,01x(matomrade + matvarde).

Kalibrering: Pris pa forfragan

matomrade: 10- 100 N

skalgraderingsvarde: 2 N

Sondlangd L: 8 mm

urtavlans @:72 mm

Teknisk beskrivning

Sondlangd L 8 mm
urtavlans @ 72 mm
matomrade 10-100N
skalgraderingsvarde 2N
Kalibrering Pris pa forfrdgan
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Matteknik analog
Produktslag Fjadervag
Tjanster

Signeringlaserskrift Typ 018940
KalibreringFjadervag Typ F 027730F
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