Datablad /% Hoffmann Group

Sats med UNC-gangverktyg i plastvaska, for UNC-grovgdngor: UNC1/4-3/4

Bestdllningsdata

Ordernummer 145955 UNC1/4-3/4
GTIN 4045197878571
Artikelklass 11K
Beskrivning

Utforande:

Stabil plastvaska med barhandtag och 2 Ias. Verktygen ar transportsakert skyddade i ett
skumgummiinldagg och 6verskadligt placerade sa att du enkelt kommer dt dem. Detaljerad
beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Anvdndningsdata:

For UNC-grovgangor ASME-B1.1.

Innehall:

vardera 1 sats handgangtappar nr 130700: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

vardera 1 gangsnitt nr 142520: strl 1/4; 5/16; 3/8;7/16; 1/2; 5/8; 3/4

vardera 1 stallbart tappsvangjarn nr 148410: strl 1.1/2; 2; 4

vardera 1 gangkloppa nr 149310: storlek 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45%x18

1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5

Teknisk beskrivning

for UNC-grovgangor 1/4 UNC - 3/4 UNC
Gangtyp UNC
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Flankvinkel 60 grad
Produktslag Gangsnitt
Tillbehor

Handgangtappsats UNC 3/8-16

Gangsnitt UNC 3/8-16

Tappsvangjarn, installbart Typ 4
Handgangtappsats UNC 1/4-20
Handgangtappsats UNC 1/2-13

Gangsnitt UNC 1/4-20

Gangkloppor for gangsnitts-@ x hojd 20X7 mm
Gangsnitt UNC 5/8-11

Gangkloppor for gangsnitts-@ x hojd 25X9 mm
Tappsvangjarn, installbart Typ 2
Handgangtappsats UNC 7/16-14

Gangsnitt UNC 3/4-10

Handgangtappsats UNC 5/16-18

Gangsnitt UNC 1/2-13

Skruvmejslar for slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag

mejselbredd b 5,5 mm

Gangsnitt UNC 7/16-14

Handgangtappsats UNC 5/8-11

Tappsvangjarn, installbart Typ 1.1/2
Gangkloppor for gangsnitts-@ x hojd 45X18 mm
Gangkloppor for gangsnitts-@ x hojd 38X14 mm
Gangsnitt UNC 5/16-18

Gangkloppor for gangsnitts-@ x hojd 30X11T mm
Handgangtappsats UNC 3/4-10

130700 3/8-16
142520 3/8-16
1484104
130700 1/4-20
130700 1/2-13
142520 1/4-20
149310 20X7
142520 5/8-11
149310 25X9
148410 2
130700 7/16-14
142520 3/4-10
130700 5/16-18
142520 1/2-13

664122 5,5

142520 7/16-14
130700 5/8-11
148410 1.1/2
149310 45X18
149310 38X14
142520 5/16-18
149310 30X11
130700 3/4-10
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