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Skruvdragarsortiment för Torx®, med ”multicraft”-krafthandtag, Antal delar:
10

Beställningsdata

Ordernummer 625441 10

GTIN 7610733269709

Artikelklass 63D

Beskrivning

Utförande:
”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), som fäste för de olika klingorna.
Mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med
högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
leveransinnehåll:
Inklusive textilfodral av hög kvalitet.
leveransinnehåll:
Finmekanikermejsel nr 625775: TX6; TX7
Knivblad nr 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
plasthandtag: 1 st
OBS!:
Reservbytesklingor finns under nr 659921−659928.

Teknisk beskrivning

Drivprofil
Skruvmejsel för TORX®-

skruvar med hål

Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Produktslag Skruvmejslar
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Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX20 659922 TX20

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15 659922 TX15

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX10 659922 TX10

Elektronikskruvdragare, för Torx® Torx®-profil TX6 625775 TX6

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX9 659922 TX9

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX25 659922 TX25

Elektronikskruvdragare, för Torx® Torx®-profil TX7 625775 TX7

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX8 659922 TX8
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