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Lysdiodringbelysning med segmentstyrning

Beställningsdata

Ordernummer 492230

GTIN 4045197330192

Artikelklass 49K

Beskrivning

Utförande:
Neutralt vitt ljus (40 LED-lampor, färgtemperatur 5900 K) steglöst dimbar. Segmentval
(kvartscirkel) och rotation (vänster/höger) för optimal kontrast. Homogen belysning och
flimmerfri drift tack vare likspänning. Lysdiodernas livslängd 25 000 h. ESD-bussning för
avledning av statisk uppladdning. Armaturhuvud i robust och slankt utförande med inner-
⌀ 66 mm. Adapter ingår. Styrhenheten kan även användas för drift av genomlysning för en
belysningsyta med ⌀ 50 mm.
leveransinnehåll:
Inklusive styrenhet, internationell, omkopplingsbar nätdel (100 − 240 V) och adapter för
⌀ 66 mm till 58 mm.
Specialtillbehör:
Tillbehör adapter ⌀ 66 mm på 60 mm nr 492232 strl. 66/60, diffusor nr 492232 strl. DIFF,
polarisationsfiltersats nr 492232 strl. FILTER, LED-genomlysning nr 492232 strl. LIGHT.
OBS!:
Adapter för fler objektiv-⌀ (Zeiss, Leica, Nikon) på begäran.
ringbelysning-⌀: 66 mm
Ringbelysning höjd: 25 mm

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning Nätdriven

ringbelysning-⌀ 66 mm

färgtemperatur 5900 K
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Ringbelysning höjd 25 mm

Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument

Tillbehör

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ FILTER 492232 FILTER

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ LIGHT 492232 LIGHT

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ 66/60 492232 66/60

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ DIFF 492232 DIFF

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ 66/58 492232 66/58

Tillbehör till LED-ringbelysning  Typ LED 492232 LED
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