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Fläkt-andningsskydd, sats Versaflo™ TR619E

Beställningsdata

Ordernummer 097281

GTIN 4046719962754

Artikelklass 04G

Beskrivning

Utförande:
Fläkt-andningsskyddssatsen Versaflow™ TR600 skyddar mot partiklar, gaser och ångor. Det
går att välja mellan tre olika luftflödesnivåer och dessa ställs in via en manöverpanel. Integrerad
elektronik övervakar hela tiden luftflödet till huvuddelen samt batteriets laddningsnivå. Ingen
kalibrering behövs. Lämpar sig väl för användning i miljöer med höga temperaturer och
möjlig gnistbildning tack vare det stabila bandet. Utrustningen kan rengöras med hjälp av ett
nedsänkningsbad eller en kontaminationsdusch.
Norm:
EN 12941
leveransinnehåll:
· 1 st fläktenhet TR602E
· 1 st A2P-filter TR6310E
· 10 st förfilter TR6600
· 1 st dekonbälte TR627
· 1 st högkapacitetsbatteri TR632
· 1 st laddare TR640
· 1 st längdjusterbar luftslang BT30
· 1 st filterlock
· 2 st gnistspärrar
OBS!:
Versaflo™ TR600 fläkt-andningsskydd, sats, levereras utan huvuddel.
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TextFlow 12Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning TR619E

Antal ingående batterier 1

Energiförsörjning Batteridriven

Produktslag Fläktenhet fläktandningsskydd

Tillbehör

UtbytesfilterVersaflo™ TR600 Typ P 097285 P

Lätthuv, engångs Färg GREY 097282 GREY

UtbytesfilterVersaflo™ TR600 Typ ABE2K1HGP 097285 ABE2K1HGP

BatteriVersaflo™ TR600 Typ BATTERY 097287 BATTERY

Lätthuv, engångs Färg WHITE 097282 WHITE

blåsenhetVersaflo™ TR600 Typ UNIT 097291 UNIT

UtbytesfilterVersaflo™ TR600 Typ A1P 097285 A1P

TillbehörVersaflo™ TR600 Typ BELT 097286 BELT

UtbytesfilterVersaflo™ TR600 Typ A2P 097285 A2P

Laddare VersafloVersaflo™ TR600 Typ POWER 097289 POWER

TillbehörVersaflo™ TR600 Typ ARRESTOR 097286 ARRESTOR
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